
改变的是您的输入方式，而非您的基础设施
当需要指定机架PDU时，输入电源基础设施或机柜功率密
度要求可能未知或不断变化。传统上，会购买一组PDU以
更好地匹配电源要求。然后，当输入功率发生变化时，将
更换较新的PDU型号以适应这些变化。

与其更换整条PDU，不如仅更换PDU的电源进线来匹配上
游电源输入设施？

该解决方案使用配备罗格朗通用电源进线系统的力登PX4
系列智能机架式 PDU，为机架式PDU的部署提供了更大的
灵活性。PDU的“一体化”通用电源进线系统可为同一条
PDU提供单相和三相不同的电源进线选项。

现在只需部署一条PX4 PDU主体设备，根据需要将电源进
线插入PDU的按键锁定通用进线连接器中，以满足电源馈
电的要求，并可通过更换电源进线的方式适应不同的容量
变化需求。

PX4机架式PDU的
通用电源进线

性能优势 
• 通用性：新订购的PX4 PDU型号可选择通用输入

线单相和三相电源进线（三角或星型）。

• 灵活性： 一体化功能满足未来电源需求变化，
节省成本和时间。

• 易于部署：独特的按键锁定系统提供简单安全的
电源进线安装方式。

• 更快的配置：专利的即插即用EEPROM智能进线
可自动识别新安装的电源进线的额定值，从而缩
短配置和部署时间。

• 更合理的电缆管理：小尺寸的通用接线连接器可
与PDU不干扰连接。

• 国际兼容性：简便且高集成度提供了灵活性和
上市速度，适用于不同国家和地区的电源配置。
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通用输入线选项包括：单相200V-240V 30-63A、三相208V 30-60A以及三相415伏 30-32安

CS836L213D L2230L630

1P60 1P63 

L1530

3P323P601P32 1P3G

3P3G

特征
按键锁定的通用电源进线连接器
PDU上的按键锁定通用电源进线连接器*与我们的可互换通用电源进线配
对，以轻松适应不同场景的部署需求。单个PDU主体可以在具有不同电
源要求的项目中重新调整用途。

*仅与罗格朗通用电源进线兼容。

智能电源线功能
专利的即插即用EEPROM智能进线可自动识别插头和电缆，使PDU可预
设阈值，并允许用户方便地连接电源线，而无需进行复杂的配置。

外形小巧  
小巧的外形使通用连接器可与PDU按键锁定通用电源进线连接器方便
连接。

罗格朗通用输入线选项
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Part Number Plug Type Rating kVA / kW Region ²

单相线缆选项

DTCORD-L630 NEMA L6-30P 200-240V / 24A 4.8 - 5.8 北美

DTCORD-1P32 IEC60309 32A 200-240V / 32A 6.4 - 7.7 欧洲

DTCORD-1P3G ¹
IEC60309 30/32A 200-240V / 24A 4.8 - 5.8 全球

IEC60309 30/32A 200-240V / 32A 6.4 - 7.7 全球

DTCORD-1P60 IEC60309 60A 200-240V / 48A 9.6 - 11.5 北美

DTCORD-1P63 IEC60309 63A 200-240V / 63A 12.6 - 15.1 欧洲/亚太地区

三相三角形线缆选项

DTCORD-L1530 NEMA L15-30P Delta 208-240V / 24A 8.6 - 10 北美

DTCORD-CS836 CS8365C Delta 208-240V / 40A 14.4 - 16.6 北美

DTCORD-3P60 IEC60309 60A 3P Delta 208-240V / 48A 17.3 - 20 北美

DTCORD-L213D NEMA L21-30P Wye 7.9 - 8.6 北美

DTCORD-L2230 NEMA L22-30P Wye 346-415V / 24A 14.4 - 17.3 北美

DTCORD-3P32 IEC60309 32A 3PY Wye 346-415V / 32A 19.2 - 23 欧洲

DTCORD-3P3G ¹
IEC60309 30/32A 3PY Wye 346-415V / 24A 14.4 - 17.3 全球

IEC60309 30/32A 3PY Wye 346-415V / 32A 19.2 - 23.0 全球

PDU的容量由其标称额定值和内部断路器的数量决定。
请参阅PDU规格说明如需更多信息。标准线长3米。
¹ 表示双额定电源线。
² 2 APAC = 亚太地区；EMEA = 欧洲、中东、非洲；EU = 欧洲；NAM = 北美；WW = 全球

R  A R  I  TA N . C  O M

部件编号 智能等级 外形 插座配置 断路器数量

PX4-132AWA-E7M26V2 计量输入 0U (18) C13, (18) Cx 6

PX4-1551WA-E7M26V2 计量输入 0U (12) C13, (12) Cx 6

PX4-532AWA-E7M26V2 智能计量控制插座 0U (18) C13, (18) Cx 6

PX4-5551WA-E7M26V2 智能计量控制插座 0U (12) C13, (12) Cx 6

可根据需求选择颜色编码，但会产生相应的定制成本，延长订单的交货时间。 
存在一些可用性的限制。
上表并非所有的零件编号。请联系当地销售人员以获取完整的选项组合。

通用电源进线 
部件编号和额定值

通用机架式PDU部件编号

190-208V / 24A

三相星型线缆选项
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了解更多请访问

raritan.com/PX4 
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如何选择和设置 
RARITAN PX4 PDU通用电源进线  

选择一条力登 
PX4机架式PDU

· 明确您现有和预期的机架功率密度要求。
· 选择配备满足您应用需求的力登PX4机架
PDU。

提示：记住要考虑外形尺寸、智能水平、电源
要求、插座密度、配置需求和安装条件。

安装PDU并连接电源进线

· 在现有机架和机柜中安装选定的力登

· 智能机架式PDU。

· 将与电源馈线插座匹配的罗格朗通用

· 电源进线连接到PDU的按键锁定进线连
接器中。

· 只有这样，PDU的输入插头才能连接到
主电源馈线。

· 将IT设备连接到PDU插口上。

选择一个
罗格朗通用电源进线  

· 选择与馈电线路额定值和插座型号适当匹
配的罗格朗通用电源进线。

提示：建议储备多条线缆，以满足您不断变
化的需求和多种应用。

机架电源要求更改时更换通用电源进线 

· 当机架电源要求发生变化时，关闭机架PDU
及其连接设备的电源。

· 在PDU连接所有设备的状态下，插入符合新
电源馈电要求的罗格朗通用电源进线。

· 将罗格朗通用电源进线的输入插头连接到主
电源馈线后，PDU及其连接的负载就可以正
常工作了。




